
22" HEDGE TRIMMER (BARE)

22" DUAL-ACTION LASER CUT 
BLADES WITH ¾" CUTTING GAP

XENOY® HOUSING

Hardened Steel Blades for Long Life, 
Lasting Sharpness and Precise Cuts

Excellent Durability and 
Impact Resistance

WRAP AROUND 
AUXILIARY HANDLE
Allows for Comfortable Grip
in Multiple Cutting Orientations

LONG RUNTIME:
Up to 75 minutes of runtime 
with the 20V MAX* 5Ah battery 
(DCB205)

PROLONGADO TIEMPO  
DE EJECUCIÓN 
Hasta 75 minutos de tiempo de 
funcionamiento con la batería de 5 
Ah y 20 V MÁX* (DCB205)

LIGHTWEIGHT AND 
ERGONOMIC DESIGN
Minimizes stress on arms  
when shaping hedges 

DISEÑO LIGERO Y ERGONÓMICO 
Minimiza el estrés sobre los 
brazos al dar forma a los cercos

INCLUDES: DCHT820 22" HEDGE TRIMMER (BARE)  
INCLUYE: CORTASETOS DE 559 MM (22 PULG.) DCHT820 (SOLO HERRAMIENTA)

CORTASETOS DE 559 MM (22 PULG.) (SOLO HERRAMIENTA)

DCHT820B

*Maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20 volts. Nominal voltage is 18. 
 *El máximo voltaje inicial de la batería (medido sin una carga de trabajo) es 20 voltios. El voltaje nominal es 18.

MANGO AUXILIAR ENVOLVENTE 
Permite una sujeción 
confortable en múltiples 
orientaciones de corte

HOJAS DE CORTE LÁSER DE 22" DE DOBLE 
ACCIÓN CON BRECHA DE CORTE DE ¾" 
Hojas de acero endurecido para una vida 
prolongada, filo duradero y cortes precisos

SAFETY TRIGGER
Controlled and Fast Start

GATILLO DE SEGURIDAD 
Aarranque controlado 
y rápido

CARCASA XENOY® 
Excelente durabilidad y 
resistencia al impacto



¾" • 19 mm

Voltage • Voltios

Blade 
Hoja

Weight 
Peso

Strokes Per Minute 
Carreras por minuto

†Using DEWALT 20V MAX* 5Ah Battery DCB205

Runtime† 
Tiempo de funcionamiento†

Cutting Gap 
Espacio de corte

DCHT820B
( BARE / SOLO HERRAMIENTA)

20V MAX*

75 minutes • 75 minutos

22" Laser Cut 
Corte láser de 559 mm

6.4 lbs • 2,9 kg

2,800 

SPECIFICATIONS 
ESPECIFICACIONES

BATTERY ADVANTAGE

No Gas to Use 
No more fuel mixes, fuel spills and fumes, 

or gas smell in the truck.

No Pull Cords 
No more cold starts — the tools start 
and stop with the pull of the trigger.

†Con la batería DEWALT DCB205

VENTAJA DE LA BATERÍA

No requiere gasolina  
Sin mezclas de combustible, derrames de combustible y 

gases tóxicos, ni olor a gasolina en el camión.

Sin cables de arranque 
Sin arranque en frío: la herramienta arranca y  

se detiene accionando el gatillo.

Menor mantenimiento 
Elimine la mayoría del mantenimiento necesario en los equipos 

alimentados a gasolina, como carburadores, bujías y filtros de aire.

Less Maintenance 
Eliminate the majority of maintenance involved 

with gas-powered equipment including 
carburetors, spark plugs, and air filters.

Dealer Stamp

Copyright ©2016 DEWALT. The following are examples of trademarks for one or 
more DEWALT power tools and accessories: The yellow and black color scheme; 
the “D”-shaped air intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box 
configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool.

DCHT820BSS


